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AUTOMATISMOS

C.A 1631 /C.A 1621 / C.A 1623
Calibradores de procesos

@ Codigo RS.- 758-8936 / 758-8939 / 758-8932
C.A 1631, tension/mA

Mide/simula un bucle de corriente (0 a 24 mA) con una precision
de 0,015 %

Mide y suministra una tension continua con una precision de 0,02 %
(rango 100 mVa 10V)

C.A 1621, medida/simulacion temperaturay mV /
-250 °C a + 1.800 °C
8 tipos de termopar

C.A 1623, medida/simulacion temperatura y resistencia /
-20°Ca + 630 °C
7 tipos de sonda resistiva

C.A 1510 - Registrador del aire en interiores

@ Codigo RS.- 896-2170
Registrador CO2 , temperatura y humedad
Compacto y auténomo, para uso fijo o portatil
Cumple con la normativa vigente relativa a la calidad del aire
Bajo consumo de gas
Comunicacién Bluetooth para conectarse a un PC o dispositivo Android®

MX 57Ex
Multimetros TRMS entornos dificiles

@ Cddigo RS.- 157-626
Resolucién de 50.000 puntos con barra analégica répida y zoom
Ancho de banda de hasta 50 kHz, precision Vdc de hasta 0,025 %,
Multimetros rigidos adaptados para las condiciones mas severas (estancos IP67)
Modelo certificado ATEX para las zonas con peligro de explosion de gas o polvos (MX 57Ex)
Autonomia elevada que alcanza 300 horas con una pila 9V

ASYC IV MTX3290 / MTX3291
Multimetros numéricos 6000 y 60.000
cuentas, TRMS AGC, DC, AG+DC

@ Codigo RS.- 823-2703 / 823-2707
Pantalla LCD 70 x 52 mm de lectura fécil

IP67, herméticos a las salpicaduras de liquidos y al polvo,
perfectamente adaptados a las condiciones ambientales

Frecuencia hasta 600 kHz

Precision basica 0,02%

Varias he’rramiengas de analisis: vigilancia con fecha
y hora MIN. / MAX. / AVGy PEAK

Y PROCESOS

0X 7104 - Scopix
4 canales aislados Procesos y Bus

@ Cddigo RS.- 712-3567
Pantalla tactil TFT a color, ments Windows-like y
acceso a graficos intuitivos
Osciloscopio 100 MHz, FFT, Multimetro 200 kHz con
registrador

Sistema Probix® y sensores inteligentes alimentados
(tension, corriente, temperatura, 4-20 mA,...)

Adquisicion de defectos, medidas automaticas, con
almacenamiento en tarjeta SD

Comunicacion RS232, USB, Ethernet con servidor
Web integral y cliente/servidor FTP

L562 - Registradores de Procesos

Cddigo RS.- 740-6486
2 canales en entrada
Tension de 0 a 600 VAC/DC TRMS

Corriente: compatible con las sondas de corriente
a salida en tension

64 muestras por periodo

Eleccion de 3 modos de registro

Intervalo de almacenamiento programable de 8 por segundo
a1aldia

Hasta 240.000 medidas almacenadas en memoria de acceso
aleatorio no voldtil

Alimentacion por pilas alcalinas estdndar
5 indicadores LED para una visualizacion

K1 / K2 - Pinzas corriente de Procesos

Codigo RS.- 216-6679 / 394-4997
Medir, controlar mientras se preserva la integridad y fiabilidad de la instalacion
Ultra-compacta para medidas sin desconexién del circuito
Medidas de intensidades DC, AC o AC+DC con multimetro u osciloscopio
Rango de medida 1 mA a 4,5A (K1), 0,7 mA a 450 mA (K2) (resolucién del pA)
Suministradas en una maleta

F 203

@ Cadigo RS.- 766-0599
Aplicaciones de AC 0 DC
Corriente DC
Temperatura
Funcion adaptador
AREL
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MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS

C.A 6545
Controladores de aislamiento

\@ Cddigo RS.- 550-233

Prueba del buen estado de las maquinas mediante control de aislamiento
entre los devanados y el bastidor

Tensiones de prueba fijas o programables de 1V a 5.100 V
Amplio rango de medida desde 10 kQ a 10 TQ

Gran pantalla LCD retroiluminada, con visualizacién digital y barra analégica
Andlisis del aislamiento cuantitativo y cualitativo

C.A 8220 - Analizador de potencia y energia de motores

RS codigo Rs.- 512-5075
Instrumento de medida “motores” completo y de facil uso
Amplia gama de pinzas de corriente compatibles (AC o DC, corrientes bajas o altas)
Medidas de continuidad, tension, corriente, potencia, arménicos, calculo de energias
Medida de la temperatura del motor y de su velocidad de rotacion, prueba de los puentes de diodos
Transferencia de datos memorizados mediante
USB y software de explotacién PAT suministrado

C.A 6160 — Comprobador de equipos eléctricos

Codigo RS.- 799-9049
Multifuncién
Funcién AUTOTEST para programar una secuencia automatica de ensayos
Una amplia memoria: hasta 1600 medidas
Control y certificacion en conformidad a las normativas Europeas
Un Unico instrumento para todos los ensayos requeridos:
rigidez dieléctrica, continuidad y caida de tension,
resistencia de aislamiento, corriente de fugas,
tiempo de descarga y verificacion funcional

C.A1725/C.A 1727
Tacometros

@ Cddigo RS.- 705-9576 / 705-9579

Diversos usos: velocidad de rotacion o lineal, computo,
frecuencia, periodo

Medida con o sin contacto / hasta 100.000 giro/min

Posibilidad de programacion y almacenamiento memoria (C.A 1727)
Conexion USB para procesar los registros en un PC (C.A 1727)
Ergondmico y de uso facil

0X 5022 / 0X 5042
3 instrumentos de medida en 1,
600V /CAT Il

@ Cddigo RS.- 758-8945 / 758-8951
Osciloscopio portatil auténomo con pantalla TFT a color 3,5,
iconos y frontal intuitivos

20 MHz 0 40 MHz 2 canales aislados, multimetro 50 kHz y potencia,
analizador de arménicos

2 Gm/s en ETS, 50 Gm/s en monodisparo 2 mV a 200 V/div -
25 ns a 200 s/div

Registro de trazas, copia de pantalla, configuracién, medidas automaticas
y cursores, ayuda integrada multilingiie interactiva y comunicacion USB

ASYC IV MTX3292 / MTX 3293
Multimetros - Registradores
TRMS AC,DC, AC+DC

‘E\ Cddigo RS.- 823-2716 / 823-2713
Multimetro grafico con pantalla a color
Hasta 6500 medidas en memoria
Frecuencia hasta 5 MHz

IP67, herméticos a las salpicaduras de
liquidos y al polvo, perfectamente adaptados
a las condiciones ambientales

Varias herramientas de analisis: vigilancia

ﬂE - ® con fecha y hora MiN. / MAX. / AVG y PEAK

C.A 5273 - Multimetro Digital TRMS AC, DC, AC+DC

\E] Codigo RS.- 778-1065
Deteccion automatica AC/DC
Medida de tension baja impedancia Vo7 con filtro de paso bajo
Medida de capacidad desde 1 pF hasta 60 mF
Medida de Temperatura
Funciones Min y Max
Doble pantalla 6000 cuentas con retroiluminacion barra analdgica remanente de doble modo




ENERGIA Y SEGURIDAD ELECTRICA

C.A 6116N - Controlador de instalaciones

@ Cdédigo RS.- 836-2769
Todas las medidas imprescindibles normalizadas (CEI 60364-6,
NF C 15-100, VDE 100, XP C 16-600, ...)
Manejo répido gracias a una ayuda contextual para cada funcion
Excelente estabilidad de las medidas, incluso en un entorno industrial
perturbado
Adaptado a todo tipo de regimenes de neutro (TT, TN, IT)
Memorizacion jerarquizada y personalizada de las medidas
(1.000 ubicaciones) y software suministrado
Adaptado para el trabajo de campo: pantalla a color, bateria Li-ion
para mas autonomia

F205 / F407 / F601
Pinzas multimétricas TRMS AC, DC y AC+DC

@ Céddigo RS.- 766-0609 / 766-0618 / 766-0612
Gran pantalla retroiluminada, simple o triple
F200: 0,15 A a 600 AAC/900 ADC, diametro de la capacidad para abrazar de 34 mm
F400: 0,15 A a 1.000 AAC/1.500 ADC, didmetro de la capacidad para abrazar de 48 mm
F600: 0,15 A a 2.000 AAC/3.000 ADC, didmetro de la capacidad para abrazar de 60 mm

Diversidad de las medidas: potencia, andlisis de armdnicos,
rotacion de fase, medida de temperatura

MA400D / MA4000D
Amperimetros digitales
TRMS con sensor flexible

@ Codigo RS.- 778-1040/ 778-1052
Compacto, auténomo y facil de usar
Lectura directa de la intensidad
Medida a partir de unas decenas de mA
Memorizacién del valor maximo
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PEL 102 / PEL 103
Registradores para los analisis de
consumo eléctrico

RS csdigo RS- 778-1030 / 778-1034
Porttil: uso de sensores de corriente no invasivos

Mide el conjunto de las tensiones y corrientes necesarias para
el calculo de las potencias y energias a vigilar, 4 cuadrantes

Guarda los Min. y Max. de las campaiias de medida

Almacenamiento de los datos en una tarjeta SD o mediante
transferencia por USB

Control remoto de los datos: Ethernet y Bluetooth

C.A 1950
Camara termografica

@ Cddigo RS.- 896-2173
Encendido en 3 segundos
Resolucion de imdgenes hasta 320 x 240 pixeles
13 horas de funcionamiento continuo
Focus free con campo visual de 20° x 20°
Anotacion vocal para grabar sus comentarios en directo en la imagen

Conectividad con pinzas de corriente y multimetros: todas las medidas
necesarias simultdneamente

RayCAm C.A 1886 / C.A 1888
Camaras infrarrojas

@ Codigo RS.- 740-6470/ 740-6474 \
Resolucion de imagenes 160 x 120 6 384 x 288 pixeles (C.A 1888)
Medida de temperatura hasta 600 °C
Excelente sensibilidad térmica desde 0,08 °C a menos de 0,05 °C (C.A 1888)

Mezcla de la imagen real y de la imagen infrarroja del 0 al 100 %

Cursor de deteccion automatico de temp. Max./Min. y 3 cursores manuales

Alarmas, isotermas y perfil diferencial de temperatura

Posibilidad de asignar distintas emisividades en funcién de las herramientas de analisis disponibles
Software completo de andlisis y generacion de informe suministrado de serie

C.A 8230/ C.A 8336

Analizadores de potencia y energia

@ Cddigo RS.- 237-445 / 799-9067
Tension y corriente, visualizacion instantanea
Andlisis del desfase y de los armonicos
IEC 61000-4-30
Medida de las potencias y de las energias en monofésica y trifdsica
Registro y vigilancia con alarma durante semanas
Captura de forma de onda durante el inicio de cargas

Medidas de potencias IEEE 1459
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